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增强动态IT空间的性能和管理

使用维谛技术机架PDU提高业务的灵活性、效率和可用性

数据中心的投资规模是相当大的，从

设备入口到机架配电的电源系统的每

个组件对于设备的可用性都是至关重

要的。使用Vertiv Geist™系列机架配电

单元(rPDU)产品可为您的 IT 投资和业

务提供保障。

新一代rPDU具有业界最高的可用性和

最智能的电源监控和配电功能（简化了

能源管理，适应未来需求的设计和节

约成本）确保您的数据中心和业务能

够以最高效率运行。

我们整套rPDU产品组合所提供的价值

远远超过配电。它们可轻松集成到您

的数据中心基础架构管理系统中，提

高企业弹性，增进业务，提供企业发展

所需的技术支持。

电源 监控 集成

Basic型rPDU

Geist™ Basic型机架PDU(rPDU) 在机架上提供的配电不仅可靠、节省空间而且经济实惠，能满足所有IT

应用的各种配电要求。

开关型: 具有监控型  rPDU 的所有优势，而且能

够远程打开、关闭或重启每个插座上的电源。

Geist™提供了各种Meter型和Switch型rPDU，配有网络接口，可用于远程监控、管理和自动警报。rPDUs提

供了关于如何提高数据中心能源效率的重要见解，同时使您能够防止停机并在用户指定的电力和环境

条件阈值被突破时发送通知。

Meter型: 通过访问rPDU的电流、电压、实际功率、视在功率、功率因数和千瓦时，远程监控电源使用情况。

Switch型: 具有Meter型rPDU的所有优势，而且能够远程打开、关闭或重启每个插座上的电源。

Meter型rPDU
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在电源故障时，通过插座

级控制，可解决设备无响

应问题或延长关键设备的

运行时间。

可适应60°C 的高温工作环境

支持 IP方式远程访问来监控rPDU

的电源能耗，并支持配置用户定

义的警报通知，以防超载断电导

致IT设备意外停机

简化了智能rPDU级联管理，当

级联链路中间断开亦可确保

管理数据完整持续地传输。

当IMD模块LED表头开启VLC后，

即可使用手机A P P扫描LED表头

的V LC编码，即可安全快速地访

问的rPDU上的电源能耗数据

小巧，可安装于紧凑空间。

凭借经测试符合ANSI和 IEC标准

的1%的监控精度，数据中心管理

者能够精确协调电源使用。

轻松更新 r P D U的监控功

能，以适应最新技术和不

断变化的业务需求。

主动监测机柜内的环境状况，以

确保最佳操作条件。我们有多种

传感器可供选择，满足您的监测

需求，包括温度、湿度、气流、门

位置、水浸等。

通过单个IP地址，以菊花链方式

连接多达50台rPDU及其他设备，

通过下游设备的自配置来减少

部署时间。

使用普通电源线插入插座即可

自动锁紧，避免意外断开。插座

颜色在采购时可根据电路类型

或相位选择不同颜色，方便运维

时快速识别。

接单生产的配电单元还具有其

他功能，包括交流相位 /电路插

座、彩色外壳选择以及各种电源

和插座配置。有关更多信息，请

联系维谛技术销售组。

插座控制 高温等级

网络接口

超薄型断路保护器

支持升级和热插拔

环境监测

VI级联管理

U-Lock自锁

可用功能

可容错的级联菊花链

可见光通信 (VLC)

输入电源监控精度达1%
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即插即用的数据中心基础设施，实现闪电般的快速部署 

下游设备

主配电单元

	y 在Meter型和Switch型配电单元上，用户能够通过单个 IP 地址，以菊花链方式连接多达50台设备。

	y 从一个主rPDU访问所有下游rPDU设备的数据。

	y 用户可以按机架或按行对设备分组，聚合数据。

	y 下游设备支持自配置，显著缩短了部署时间。

新一代维谛技术Geist™ rPDU通过引入VI级联管理，可增强监控，简化网络。

* 每根PDU需要安装一个IMD模块：IMD-01DH（适用于1U机型）和IMD-01DV（适用于0U机型）带本地数字电流表，只能本地显示

测量数据，仅适用于GU1 Basic系列机型 ; IMD-03E-SH（适用于1U机型）和IMD-03E-SV（适用于0U机型）带本地数字电流表，可

实现IP远程监控，仅适用于GU1 Meter系列机型；IMD-3E-SH（适用于1U机型）和IMD-3E-SV（适用于0U机型）, 带本地数字电流

表，可实现IP远程监控，仅适用于GU2系列机型。GU1系列可以更换IMD模块的方式将PDU从Basic型升级到Meter型。

如何工作

1. 将首个安装有IMD 模块的 PDU 指定 VI 主管理单

元。

2. 通过网络交换机或以菊花链方式将 rPDU 连接到

主配电单元，最多可连接 50 台设备。

3. 使用一个 IP 地址通过 SNMP 或主单元用户界面安

全地访问下游设备数据，并将整合后的数据传输

至私有云中

Vertiv Intelligence Director
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类别
电
流

电压
C13
插
座

C19
插
座

外
观

断路
保护
器

U-Lock

可
升
级
性

Basic（无数
字电流表）

Basic（带数
字电流表）

Meter（整
条测量+传
感器接口）

输入接口

GU1

16A 单相/230V 10 — 1U — Y Y CI10043L CI10049L CI20073L IEC60309

32A 单相/230V 10 — 1U 2 Y Y CI10045L CI10051L CI20075L IEC60309

32A 单相/230V 4 4 1U 2 Y Y CI10047L CI10053L CI20077L IEC60309

16A 单相/230V 20 4 0U — Y Y CI10018L CI10037L CI20061L IEC60309

32A 单相/230V 20 4 0U 2 Y Y CI10019L CI10038L CI30000L IEC60309

32A 单相/230V 36 6 0U 2 — Y — — CP8853 IEC60309

类别 电流 电压
C13
插座

C19
插座

外观
断路
保护器

U-Lock
可升级
性

Switch(整条测量+端口
测量+端口开关+传感

器接口) 

输入接
口

GU2

16A 单相/230V 10 2 0U - Y Y CU30009L IEC60309

32A 单相/230V 24 - 0U 2 Y Y CU30016L IEC60309

32A 单相/230V 20 4 0U 2 Y Y CP8953 IEC60309

32A 单相/230V 18 6 0U 2 Y Y CU30018L IEC60309

16A 三相/400v 21 3 0U - Y Y CU30001L IEC60309

32A 三相/400v 12 12 0U 6 Y Y CU30014 IEC60309

** 表格仅列出常用PDU的部分型号，如需了解更多PDU型号信息请咨询维谛技术相关销售或产品人员

*有关最高工作温度要求，请参见数据表。

**Vertiv Intelligence Director 要求每个单元组安装一个IMD-03E-SH(V) 或 IMD-3E-SH(V) 。

IMD-3E-SH(V)是开关型 rPDU 产品的标配。可以单独购买 IMD-03E-SH(V) 来升级监控型配电单元。

产品表显示的规格信息有限。有关完整的产品详细信息，请访问 Vertiv.com。

断路保护器有20mm突出。

生产地为江门。

产品型号对照表

类别 电流 电压
C13
插座

C19
插座

外观
断路
保护器

U-Lock
可升
级性

型号 输入接口

Basic型

16A 单相/230V 10 - 1U - Y - C1646L IEC60309

16A 单相/230V 20 4 0U - - - C1651 裸线

32A 单相/230V 20 4 0U 2 - - C1652 裸线

16A 单相/230V 10 2 0U - Y - C1647L 裸线

32A 单相/230V 4 4 1U 2 Y - C1648L IEC60309

32A 单相/230V 20 4 0U 2 Y - C1650L IEC60309

类别 电流 电压
GB(10A)
插座

GB(16A)
插座

外观
断路
保护器

U-Lock
可升
级性

型号 输入接口

Basic型

32A 单相/230V 20 4
0U，
左侧安装

- - - C1653 裸线

32A 单相/230V 20 4
0U， 
左侧安装

- - - C1654 接线盒

32A 单相/230V 20 4
0U，
右侧安装

- - - C1655 裸线

32A 单相/230V 20 4
0U， 
右侧安装

- - - C1656 接线盒
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质保

产品标配5年质保。

认证

	y RoHS

	y 符合CE的EN62368测试标准

	y 符合CE的EN55032和EN55024测试标准

•   UL&c-UL所列60950标准FCC第15部分A类标准

概览

	y 安装、维护简单；能够预先装运在机架上。

	y 提高电力使用效率以及对电力使用的可见性。

	y 降低了拥有成本，同时最大限度地提高了ROI。

	y 软件支持批量固件更新、备份和配置。

	y 通过开关型配电单元上的双稳继电器，降低了空载成本。

	y 通过远程监控来管理和优化用电。

	y 配电保证包提供专家支持。

	y 可定制选项满足其他配置需求。

	y 通过监控型和开关型rPDU来增加正常运行时间

颜色

黑色粉末涂层饰面。

定制的配电产品有红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、白色可供选择。
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专为实现高可用性而设计

额定工作温度高，可适应更高的机架密度。

使用U-Lock自锁插座安全锁定电源线缆，防止意外脱落。

可热插拔且可升级的监控设备使用户能够随着技术进步和业务需求的变化而进行升级。

优化了能源和容量管理

关键电气参数的计量精度达+/-1%，可提供高度精确的综合电源监测。

业内最低的待机功耗

多个Vertiv DCIM解决方案均提供电源和环境趋势报告，能查看并控制IT设备的电量使用

简化了与管理工具的集成

可与维谛技术软件集成，简化了实施和变更管理，真正节省了成本。

IPv4和IPv6支持。

支持所有主要管理、身份验证以及加密标准和协议，以便与维谛技术或第三方提供的更

高级别的数据中心管理软件完全集成。

与机架和电源链兼容

与所有业内机架兼容，可预先安装在维谛技术机架中，以降低安装成本，缩短实施时间。

适用于数据中心或远程站点通常所用的、全球所有主要的电压和电流组合。

能与维谛技术的整个电源产品系列轻松集成。维谛技术专家可以帮助您根据电源链需求

选择合适的rPDU。

增强了安全功能

通过可见光通信(VLC)，使用Vertiv rPDU Scanner移动应用程序可快速安全地访问设备和

电源功耗。

与Avocent ACS VPN和带外通信一起提供适用于边缘应用的最高安全通信。

SNMPv3、SSH、HTTP (S)和IPv6支持。

您如何从维谛技术机架PDUs获益

While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness herein, (business unit) assumes no responsibility, and disclaims all liability, for damages resulting from use of this information or for any errors or omissions. 

Specifications are subject to change without notice.
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