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制造业医疗 商超

电力 企业 政府

通信 金融 交通

Vertiv™ Liebert® ITA2 U锂融合解决方案

UPS不间断电源是用于保障关键业务持续稳定运行的核心设备。在过去的几十年里，数以百万计的UPS产品被应用于通信、

金融、交通、电力、企业、政府、医疗、制造、商超等各行各业。

停电 频率突变 浪涌 尖峰 谐波 欠压 过压

UPS解决的7大电力问题

UPS一方面可以滤除电网中存在的过压、欠压、谐波等干扰，更重要的是，可以保障关键业务在市电中断时，持续运行。这要

归功于UPS配置的储能装置-电池。
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一直以来，铅酸电池凭借成熟稳定、高性价比的优势是UPS储备电能的主流载体。但随着边缘计算、5G技术的普及，越来越多

具有分布广、应用环境多样、重要性高等特点的边缘场景诞生，用户常遇到维护力量薄弱、场地承重/面积不足、可靠性不够

等问题。尤其是在关键电源的备电方案上，这些问题也愈发突出。

维护难、管理难

	y 铅酸电池需要定期（每季度）维护
	y 电池鼓包、漏液甚至着火事故频发
	y 需要额外配置电池监控仪才能知晓电池运行状态和监控状况
	y 质保时间短

重量大、占地大

	y 铅酸电池重量大，对楼板承重要求高

	y 占地大，以20KVA满载备电1小时计算，至少需要3~5平方

米空间（含维护）

	y 需要专用电池散力架

工程量大、TCO高

	y 铅酸电池每隔2-5年需要更换新电池，全生命周期成本

较高

	y 大量电缆需要现场施工，风险高，工程量大

随着锂电池技术的成熟，锂电池产品寿命长、能量密度高、智能化等优势得以彰显。UPS+锂电的U锂融合方案成为新趋势。
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Vertiv™ Liebert® ITA2 U锂融合解决方案

U锂融合解决方案不仅仅是UPS+锂电池的简单组合，更是电芯、PACK、系统、认证、通信等五维全融合。为客户提供多重价值。“U锂

搭配，轻松加倍！”

	y 严选业内主流电芯，通过针刺、碰撞、跌落等可靠性测试，通过UL1642、UL1973、IEC62619、UN38.3认证 

	y 锂电池模块通过UL1973、IEC62619、UN38.3等认证

	y 锂电池模块内置BMS，实时监测电池状态，并使用透传技术，通过UPS监控接口上传管理系统

	y 具有过压、过流、过温等异常工况的双重保护功能、同时UPS与锂电建立全通信，安全可靠

	y 锂电池模块自带断路器，提供过载和短路保护

	y PACK与UPS品牌统一，用户责任一站式承担，杜绝售后扯皮问题

	y 内置BMS，与ITA2 1-40K UPS协议打通，即插即用

	y 无缝级联，最多可并联多达8个(组)，支持电池中线模式

	y 单模块备电时间是同等数量铅酸电池包的三倍

	y 标配功率电缆，DC端连接器具有防呆功能，极简交付，极简运维

	y 标配通信电缆，自动识别电池包数量，无需额外配置

	y 标准ITA2主机同时支持铅酸和锂电池模式（5-40K）

	y UPS及锂电池均符合欧盟ROHS要求，具有CE认证，绿色环保

	y 全系列锂电池五年超长质保时间，十年免维护

	y U锂融合方案全生命周期TCO较铅酸电池方案可降低达40%

安全无忧，责任有界

使用灵活，超长备电

绿色环保，节电低碳
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 Vertiv™ Liebert® ITA2 1-3K锂电UPS备电时间速查表

 后备时间（单位：分钟）

机型
电 池      
模块数量

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

1kVA标机

0 10.8 11.9 13.2 15 17.2 20.5 26.8 37 56.3 105.8

1 29.5 33.4 38.1 44.1 52.1 63.1 79.3 105.4 154.3 282.5

2 52.1 58.4 66 75.8 88.6 106.4 132.4 174.3 255.8 458.7

3 74.9 83.6 94.2 107.6 125.3 149.7 186.3 246.3 356 634.8

4 97.7 109 122.4 139.5 162.1 194.4 241.8 316.5 456.1 811

5 120.7 134.3 150.6 171.4 200.4 239.6 296 386.7 556.2 987.2

6 143.6 159.6 179.2 205.1 238.6 283.9 350.3 456.9 656.3 1163.4

7 166.6 185.7 209.1 238.3 276.1 328.2 404.5 527.1 756.5 1339.5

8 190.5 212.6 238.4 270.8 313.5 372.4 458.7 597.3 856.6 1515.7

1kVA长机

1 248.9 276.1 308.8 350.3 405.1 480.6 591.2 768.9 1101.3 1946.4

2 508.9 563.4 628.6 711.8 821.4 972.3 1193.5 1548.9 2213.8 3903.9

3 768.9 850.6 948.5 1073.3 1237.6 1464.1 1795.9 2329 3326.2 5861.4

2kVA标机

0 8.4 9.3 10.3 11.7 13.6 16.2 19.9 28 44.1 88.8

1 16.8 18.6 21 24.8 29.9 37 47.4 64.2 97 187.8

2 27.1 30.7 35.3 41.1 48.8 59.7 75.4 100.9 150.1 289.2

3 38.8 43.7 49.8 57.6 68 82.5 103.6 137.6 205.1 389.3

4 50.5 56.7 64.4 74.2 87.2 105.4 131.8 174.4 259.9 489.5

5 62.4 69.8 79 90.8 106.5 128.3 160 213.3 314.1 589.6

6 74.3 82.9 93.7 107.5 125.8 151.3 189.2 251.1 368.3 689.7

7 86.1 96.1 108.4 124.2 145.1 174.3 219.1 288.6 422.5 789.8

8 98.1 109.2 123.1 140.9 164.4 198.6 248 326 476.7 889.9

2kVA长机

1 123.3 137 154.2 176.3 207.2 248.9 308.8 405.1 591.2 1101.3

2 259.3 287.4 322.4 367.2 426.6 508.9 628.6 821.4 1193.5 2213.8

3 394.6 436.7 489.2 556.4 645.4 768.9 948.5 1237.6 1795.9 3326.2

3kVA标机

0 6.3 7 7.8 8.8 10.2 12.2 15 19.7 31.6 66.3

1 12.6 14 15.6 17.7 20.6 25.9 33.8 46.7 71.7 141.8

2 18.9 21.2 24.7 29 34.8 42.8 54.8 74.5 112 220.1

3 27 30.9 35.5 41.3 49.1 59.9 76.1 102.3 152.4 297.2

4 35.8 40.6 46.5 53.8 63.5 77.1 97.3 130.2 194.1 374.3

5 44.6 50.3 57.4 66.3 78 94.3 118.7 158.1 236.4 451.3

6 53.4 60.2 68.5 78.8 92.5 111.6 140 186.8 277.6 528.4

7 62.3 70 79.5 91.3 107 128.9 161.3 216.4 318.9 605.5

8 71.2 79.9 90.6 103.9 121.6 146.1 183.2 245 360.1 682.6

3kVA长机

1 90 100.8 114 130.5 152.3 183.2 230.6 305.1 447.2 845.3

2 190.2 213.2 240.5 274.1 318.6 380.4 472.4 621.4 905.6 1701.8

3 292.6 325.8 366.4 416.7 483.4 576.2 714.2 937.7 1364 2558.3

注：
1 . ITA2 1-3k锂电标机内置锂电池，扩展备电时间用的电池模块型号为GXT5Li-48VEBC
2. ITA2 1-3k锂电长机无内置锂电池，需搭配电池模块以提供后备电能，型号为SPL-P100
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Vertiv™ Liebert® ITA2 U锂融合解决方案

 Vertiv™ Liebert® ITA2 5-40K锂电UPS备电时间速查表

 后备时间（单位：分钟）

机型
电 池        
模块规格

电 池         
模块数量

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

5kVA

192V/12Ah

1 20 22 28 32 36 46 56 76 118 222

2 44 50 56 64 78 92 116 156 242 448

3 68 76 88 100 118 144 178 240 364 674

4 94 104 116 134 158 194 240 322 484 894

192V/25Ah

1 50 56 63 72 84 100 125 150 251 501

2 100 111 125 143 167 200 251 301 501 1002

3 150 167 188 215 251 301 376 451 752 1503

4 200 223 251 286 334 401 501 601 1002 2004

10kVA

192V/12Ah

2 22 25 28 32 39 46 58 78 121 224

3 34 38 44 50 59 72 89 120 182 337

4 47 52 58 67 79 97 120 161 242 447

5 59 66 72 84 99 122 151 202 302 557

192V/25Ah

1 25 28 31 36 42 50 63 83 125 250

2 50 56 63 71 83 100 125 167 250 500

3 75 83 94 107 125 150 188 250 375 750

4 100 111 125 143 167 200 250 333 500 1000

20kVA

192V/12Ah

2 10 11 14 16 18 23 28 38 59 111

4 22 25 28 32 39 46 58 78 121 224

6 34 38 44 50 59 72 89 120 182 337

8 47 52 58 67 79 97 120 161 242 447

192V/25Ah

2 25 28 31 36 42 50 63 83 125 250

4 50 56 63 71 83 100 125 167 250 500

6 75 83 94 107 125 150 188 250 375 750

8 100 111 125 143 167 200 250 333 500 1000

30kVA

192V/12Ah

4 15 16 18 21 25 30 39 52 78 173

6 22 25 28 32 38 47 59 81 120 260

8 30 34 38 43 52 63 79 109 161 345

192V/25Ah

2 17 19 21 24 28 33 42 56 83 167

4 33 37 42 48 56 67 84 111 167 334

6 50 56 63 72 83 100 125 167 250 501

8 67 74 84 95 111 133 167 223 333 668

40kVA 192/25Ah

2 13 14 16 18 21 25 31 42 63 125

4 25 28 31 36 42 50 63 84 125 251

6 38 42 47 54 63 75 94 125 187 376

8 50 56 63 72 83 100 125 167 250 501

注：
1 . ITA2 5-40kVA锂电UPS与普通版本主机通用，只需在开机时选择对应电池类型即可
2. ITA2 5-40KVA UPS支持的锂电模块有2个规格，分别为192V12Ah（ITA-BLI0020k02）和192V25Ah（MPL-P025）
3. ITA2 16k及以上容量 UPS配置锂电池模块时，电池数量必须为偶数个以满足384V的电池电压要求
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 Vertiv™ 1-3KVA U锂融合方案参数表

项目项目
规格（每个机型均包括标机与长机）规格（每个机型均包括标机与长机）

1kVA1kVA 2kVA2kVA 3kVA3kVA

输入

额定电压 220Vac 

相电压范围
176Vac～288Vac时，满载工作

100Vac时，半载工作
100Vac～176Vac时，负载率随输入电压线性增加

额定频率 50Hz/60Hz

频率范围 40Hz～70Hz

功率因数 100%线性载，≥0.99；50%线性载，≥0.97；30%线性载，≥0.94

输出

额定功率 1000VA/1000W 2000VA/2000W 3000VA/2700W

电压 220Vac/230Vac/240Vac，默认值220V

频率同步范围 可设定范围：±0.5Hz～±5Hz  默认值±3Hz。

频率跟踪速率 可设定范围：0.2/0.5/1Hz/s；默认值0.5Hz/s。

峰值因数 3:1

电压失真度 <2%(线性负载),<5%(非线性负载)

动态响应恢复时间 40ms 

过载能力
市电模式下，105%～125%，10min；125%～150%，60s；>150%，200ms

电池模式下，105%-125%，60s；>125%，200ms

旁路工作电压
上限可设：+10%、+15%或+20%；默认值：+20%

下限可设：-10%、-20%、-30%或-40%；默认值：-40%

旁路工作频率 可设±5Hz、±10Hz，默认值：±10Hz

市电工作效率 90% 93% 94%

标机锂电池

类型 磷酸铁锂电池

内置电池节数（容量） 16S2P（6Ah） 16S3P（9Ah） 16S3P（9Ah）

外置电池节数（容量） 16S3P（9Ah）

额定电压 51.2Vdc

外置电池并联数量限制 最大支持8组并联

充电电流 0.5C

最大充电电流 8A

9Ah锂电池EBC尺寸 W*D*H,mm：430*475*42.5（1U）

重量 10kg

长机锂电池

类型 磷酸铁锂电池

电池节数 16S1P

额定电压 51.2V

外置电池并联数量限制 最大支持3组并联

充电电流 8A

尺寸（W*D*H mm） 430*540*130（3U）

重量 46kg

转换时间
市电←→电池 0ms

逆变←→旁路 同步切换：<10ms

噪声 前面板低于50dB，侧面板和后面板低于48dB

面板显示方式 彩色LCD

安规 IEC/EN 62040-1:2008+A1:2013  

电磁兼容
传导辐射 IEC/EN 62040-2 C2 

谐波电流 IEC/EN 61000-3-2

浪涌保护 满足IEC/EN 61000-4-5

防护等级 IP20

环境条件

工作温度 0℃～40℃ 

储存温度 -20℃～+60℃（不带电池）；-20℃～+40℃（带电池）

相对湿度 5％RH～95％RH，无凝露

海拔高度 ≤3000m；超过3000m时，参照GB/T3859.2降额使用 

UPS主机体积
(标机长机一致)

(宽*深*高 mm) 430*446*85 430*476*85 430*546*85

UPS主机重量 净重（kg）
标机16
长机10

标机18
长机10.5

标机21
长机13 .5
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Vertiv™ Liebert® ITA2 U锂融合解决方案

 Vertiv™ 5-40KVA U锂融合方案参数表

项目项目
规格规格

5kVA/6kVA5kVA/6kVA 10kVA10kVA 16~40kVA16~40kVA

输入

额定电压 220Vac/230Vac/240Vac（相）
220Vac/230Vac/240Vac（相）
380Vac/400Vac/415Vac（线）

380Vac/400Vac/415Vac（线）

相电压范围
176Vac～288Vac时，满载工作
100Vac～176Vac时，线性递减

100Vac时，半载工作

额定频率 50Hz/60Hz

频率范围 40Hz～70Hz

功率因数 满载时，≥0.99；半载时，≥0.98；10kVA三进单出模式下满载时≥0.9

输出

额定功率 5kW/6kW 10kW 16kW/20kW/30kW/40kW

电压 220Vac/230Vac/240Vac（单相输出）
220Vac/230Vac/240Vac（单相输出）
380Vac/400Vac/415Vac（三相输出）

频率同步范围 额定频率±3Hz。可设定范围：±0.5Hz～±5Hz

频率跟踪速率 0.5Hz/s。可设定范围：0.2/0.5/1Hz/s（单机），0.2Hz/s（并机）

额定功率因数 1

峰值因数 3:1

电压失真度 <2%（线性负载），<5%（非线性负载）

动态响应恢复时间 20ms 20ms 20ms

过载能力 105%～125%，10min；125%～150%，1min；150%，200ms（环境温度：25℃）

旁路工作电压
上限：+20%；可设定范围：+10%、+15%或+20% 
下限：-40%；可设定范围：-10%、-20%、-30%或-40%

市电工作效率 高达95.5% 高达95.8% 高达96.2%

锂电池

类型 磷酸铁锂电池

电池节数及容量 12Ah及25Ah可选，(40k仅支持25Ah) 

额定电压 192V

外置电池并联数量限制 8组（注意16-40k UPS需配置2个电池模块为1组）

充电电流 0.5C，最大充电能力取决于UPS充电器能力

12Ah 锂电池尺寸 W*D*H：430mm*680mm*86mm

12Ah 锂电池重量 34kg

25Ah 锂电池尺寸 W*D*H：430mm*680mm*173mm

25Ah 锂电池重量 62.5kg

转换时间

市电←→电池 0ms

逆变←→旁路
同步切换：<10ms

不同步切换（缺省）：≤20ms

噪声 <55dB(5kVA/6kVA/10kVA),<58dB(16kVA/20kVA),<60dB(30kVA) <63dB(40/kVA)

面板显示方式 彩色LCD

安规 IEC/EN62040-1 

电磁兼容
传导辐射 IEC/EN62040-2

谐波电流 IEC/EN61000-3-12

浪涌保护
满足IEC/EN61000-4-5；火线对地承受4级（4kV），火线之间承受3级（2kV）

满足ANSI C62.41，6kV/2Ohms

防护等级 IP20

环境条件

工作温度 5K~30K: 0℃～50℃（50℃降额0.7）;40K: 0℃～50℃（0~40℃不降额，50℃降额0.8）

储存温度 -40℃~+70℃(不带电池) ;-25℃~+55℃(带电池)

相对湿度 5%RH～95%RH，无凝露

海拔高度 ≤3000m；超过3000m时，参照GB/T3859.2降额使用

体积
宽*深*高（mm）
（深度包含后端接线盒和前
塑料面板）

430*480*85 430*590*85

16KVA：430*600*130
20KVA：430*600*130
30KVA：430*600*130
40KVA：430*730*130 

重量
净重（kg） 11 15 23/23/23.5/29.7

毛重（kg） 13 17 37.5/37.5/41/50
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免责声明

尽管本公司已采取一切预防措施以确保信息的准确性和完整性，但本文件信息可能包含财务、运营、产品系列、新技术等关于未来的预测信息，该预测具有不确定性，可能与实际结果有差别，本公司不对信息的任何错误或遗漏负责。 

本文件信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。本文件信息如有变更，恕不另行通知。
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