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预端接转接盒

24芯LC MPO-24LC单模转接盒 24芯LC MPO-24LC多模转接盒

产品描述

维谛技术(Vertiv)数据中心MPO/MTP高密度光纤预连接系统将高密度光纤

连接器MPO/MTP与光缆在工厂完成端接、测试，在现场即插即用，支持用

户数据中心快速部署。系统包括MPO/MTP主干光缆、MTP模块插盒、光纤

配线架及各类跳线。

产品特征

	y 通过工厂端接和测试可极大提高系统传输性能和布线质量

	y 基于模块化设计，可实现系统部件快捷的连接，极大降低现场施工成

本，并实现系统故障快速恢复

	y 当数据中心升级变更时，预端接系统可以减少移动所带来的风险

	y 其高密度的特点还将大幅度节约机柜空间，有利于降低数据中心的能

源消耗

	y 通用性强，便于未来向下一代光纤布线系统升级

	y 每个MPO/MTP预端接光缆内含12/24芯光纤，一次插拔即可完成12/24

芯光纤的接续

	y 光缆采用圆型双层增强护套结构，克服弯曲敏感性问题，具有更高的

强度， 便于施工布放

	y 采用护套和拉环在布线时方便施工并对插头提供保护

	y 目前可以提供50/125μm激光优化万兆(OM3)、(OM4)和(OM5)多模光

纤及(OS2)单模光纤的预端接产品

	y MPO/MTP插头端面有公头和母头两种结构，A/B/C三种极性可根据实

生产标准及规范

	y ISO 11801 

	y TIA/EIA-568.2-D

应用

	y 中小型企业，大型企业分支机构，银行网点等数据中心

	y 主要用于数据中心水平工作区布线，端接同等级连接器(双头插

座、空配线架)

	y 数据中心EDA、HDA、MDA高密大容量光纤配线连接

	y 支持 10G ～ 100G 的以太网传输而设计

	y 支持以太网应用：

IEEE802.3（10Base-T 10M以太网）

IEEE802.3U（100Base-TX 100M以太网）

IEEE802.3ab（1000Base-T 1000M以太网）

IEEE802.3an（10GBase-T 10G以太网）

IEEE802.3bq（25G/40GBase-T 25G/40G以太网）

包装

	y 1台/盒，单独包装在硬纸盒中（附用户标识、扎带、安装螺钉、说

明书等），外箱
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关于维谛技术（Vertiv）

维 谛 技 术（Vertiv，NYSE：VRT）致 力 于 保 障 客 户 关 键 应 用 的 持 续 运 行、发 挥 最 优 性 能、业 务 需 求 扩 展，并 为 此 提 供 硬 件、

软 件、分 析 和 延 展 服 务 技 术 的 整 体 解 决 方 案。维 谛 技 术（Vertiv）帮 助 现 代 数 据 中 心、边 缘 数 据 中 心、通 信 网 络、商 业 和

工 业 设 施 客户所 面 临 的 艰 巨 挑 战，提 供 全 面 覆 盖 云 到 网 络 边 缘 的 电 力、制 冷 和 IT基 础 设 施 解 决 方 案 和 技 术 服 务 组 合。 
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