
Begrænset garanti

590-1472-515B    1         

Tak for dit køb af dette Vertiv-produkt. 
Læs denne garanti omhyggeligt. Denne garanti fastlægger Vertiv Corporations ("Vertiv") ansvar i det 
usandsynlige tilfælde af defekt og fortæller dig, hvordan du opnår opfyldelse i henhold til denne garanti.

Vertiv garanterer over for den første person, firma, forening eller selskab, som Vertiv-produktet ("produktet") 
oprindeligt er installeret til brug for ("brugeren"), at dette produkt er og vil være fri for fejl i materiale og udførelse 
i  en periode på 90 dage fra datoen for brugerens køb. Brugeren skal have mulighed for at registrere dette  
produkt  til enhver tid inden for 90 dage fra købsdatoen for at sikre garantisupport og adgang til  
produktopdateringer i garantiperioden på 90 dage. Hvis brugeren registrerer produktet inden for 90 dage 
efter købet, forlænges garantiperioden automatisk uden yderligere vederlag til en periode på 24 måneder fra 
datoen for det oprindelige køb. Garantiperioden for statslige kunder og kunder i Europa er 24 måneder uden 
krav om registrering af produktet. Denne garanti kan ikke overføres eller overdrages uden forudgående skriftlig 
tilladelse fra Vertiv.

Eventuelle vilkår og betingelser for brugerens købsordre, ordrebekræftelse eller for nogen anden formular 
eller meddelelse, som er uforenelig med eller ud over vilkårene og betingelserne i denne garanti, har ingen form 
for gyldighed eller virkning. 

Kundens retsmidler

Vertivs samlede ansvar og den eneste afhjælpning for en produktfejl, der er omfattet af denne garanti, skal, 
udelukkende efter Vertivs valg, enten være (a) reparation af produktet eller (b) udskiftning af produktet med det 
samme eller et funktionelt tilsvarende produkt. DER ER INGEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET 
RETURRET ELLER RET TIL TILBAGEBETALING IFØLGE DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI.

Returpolitik for produktet

I løbet af garantiperioden kan brugeren kontakte Vertiv teknisk support for at indberette eventuelle 
betænkeligheder  vedrørende mangler ved materiale eller udførelse. Vertiv forbeholder sig ret til efter eget 
skøn at afgøre, om der kan være en fejl ved produktet. Hvis Vertiv afgør, at der kan være en fejl, vil Vertiv  
udstede et nummer til TILLADELSE TIL RETURNERING AF MATERIALE ("RMA-nummer"). RMA-nummeret 
skal fremgå af følgesedlen, købsbeviset OG PÅ YDERSIDEN AF HVER FORSENDELSESKASSE for ethvert 
tilladt returneret produkt. Vertiv vil anføre en forsendelsesadresse ("forsendelsesadresse"), som skal bruges til 
hvert tilladt returneret produkt. Brugeren betaler alle fragtomkostninger til den anførte forsendelsesadresse 
for hvert tilladt returneret produkt. Ikke tilladte returneringer eller forsendelser på modtagers regning vil blive 
afvist. Reservedele eller produkter er omfattet af denne garanti i den oprindelige garantis varighed, der gælder 
for det oprindelige køb.

Overdragelse af garantier

Vertiv overdrager alle garantier til brugeren, som er fremsat af producenter og leverandører af komponenter 
til, og  tilbehør til produktet, og som kan overdrages, men Vertiv fremsætter INGEN ERKLÆRINGER om 
effektiviteten eller omfanget af sådanne garantier, påtager sig INTET ANSVAR for nogen forhold, der kan være 
garanteret af producenter eller leverandører og udvider ingen dækning i henhold til denne garanti til sådanne 
komponenter eller tilbehør.

Betingelser for annullering

DENNE GARANTI DÆKKER IKKE SKADER ELLER FEJL, SOM ER FORÅRSAGET AF uheld, misbrug, 
tyveri, fejlhåndtering eller forkert brug; overspænding, eksponering for elementerne eller force majeure; 
uautoriserede ændringer eller reparationer; brug af kabler, der ikke er godkendt af Vertiv, der er fastgjort til 
enheden; brug af enheden med ikke-jordet eller forkert polariseret vekselstrøm eller jævnstrøm; uheld under 
transport; eller under alle omstændigheder, hvis Vertivs serienummer er blevet ændret, ødelagt eller fjernet.

PRODUKTET ER IKKE TIL BRUG I KONTROLOMRÅDET ELLER EN TILSLUTTET REAKTOR ELLER 
SIKKERHEDSANVENDELSE ELLER INDEN FOR ET ATOMKRAFTVÆRKS INDHEGNEDE OMRÅDE ELLER, 
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HVOR PRODUKTERNE HAR MULIGHED FOR DIREKTE PATIENTKONTAKT, ELLER HVIS EN SEKS (6) 
FODS  AFSTAND FRA EN PATIENT IKKE TIL ENHVER TID KAN OPRETHOLDES. PRODUKTET MÅ KUN 
BRUGES TIL ANVENDELSER, DER INVOLVERER ANORDNINGER TIL AT REDDE ELLER OPRETHOLDE LIV, 
HVIS BRUGEREN HAR UNDERSKREVET VERTIVS SALGSAFTALE FOR SUNDHEDSPLEJEANVENDELSE, 
I MODSAT FALD ER GARANTIEN UGYLDIG. 

Ansvarsfraskrivelse

DENNE GARANTI TRÆDER I STEDET FOR OG UDELUKKER ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE 
ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-
OVERTRÆDELSE.

BRUGERENS ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL ER REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF 
PRODUKTET FRA VERTIV, UDELUKKENDE EFTER VERTIVS SKØN, SOM ANFØRT HERI.

HVIS BRUGERENS RETSMIDDEL AF EN DOMSTOL ELLER KOMPETENT RET ANSES FOR IKKE AT KUNNE 
OPFYLDE SIT VÆSENTLIGE FORMÅL, VIL VERTIVS ANSVAR FOR TAB AF EJENDOM ELLER SKADE IKKE 
OVERSTIGE PRODUKTETS NETTOKØBSPRIS.

VERTIV ER IKKE ANSVARLIG FOR DIVERSE UDGIFTER, SOM F.EKS. AFMONTERINGS-/
INSTALLATIONSTJENESTER, NEDETID, OSV.

VERTIV VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER PÅTAGE SIG ANSVAR FOR INDIREKTE, SÆRLIGE, 
HÆNDELIGE, EKSEMPLARISKE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, HERUNDER UDEN 
BEGRÆNSNING, INDTJENINGSTAB, DRIFTSTAB ELLER TAB AF DATA, UANSET OM ET KRAV ER BASERET 
PÅ KONTRAKTTEORIER, UAGTSOMHED, OBJEKTIVT ANSVAR, SKADEVOLDENDE HANDLING, DER IKKE 
ER BASERET PÅ KONTRAKT, ELLER ANDET.

Diverse

INGEN SÆLGER, MEDARBEJDER, DISTRIBUTØR, FORHANDLER ELLER AGENT HOS VERTIV ER 
BEMYNDIGET TIL AT TILFØJE TIL ELLER ÆNDRE VILKÅRENE I DENNE GARANTI. Garantiens vilkår må kun, 
hvis overhovedet, ændres skriftligt og underskrives af en funktionær hos Vertiv. Denne garanti kan endvidere 
forlænges ved køb af den valgfrie, fireårige (4) vedligeholdelsesaftale fra Vertiv.

Vertivs forpligtelser i henhold til garantien er betinget af Vertivs rettidige modtagelse af fuld betaling af 
produktets købspris og alle andre skyldige beløb. Vertiv forbeholder sig ret til at supplere eller ændre garantiens 
vilkår i et efterfølgende garantitilbud til brugere eller andre.

Såfremt en bestemmelse i garantien er eller bliver ugyldig og/eller ikke kan håndhæves i garantiperioden, 
fortsætter de tilbageværende vilkår og bestemmelser med fuld gyldighed.

Denne garanti vil være underlagt og fortolkes i henhold til lovene i delstaten Alabama uden henvisning til 
lovens principper om lovvalg.

Denne garanti sammen med Vertivs vilkår og betingelser for salg, der findes på www.Vertiv.com,  
repræsenterer hele aftalen mellem Vertiv og brugeren med hensyn til emnet heri og træder i stedet for alle 
tidligere eller samtidige mundtlige eller skriftlige meddelelser, erklæringer, forståelser eller aftaler vedrørende 
dette emne.

Dette produkt kan indeholde visse gratis og/eller open source-komponenter. Du anmoder om et softwaresæt 
til open source til de open source-komponenter, der evt. anvendes i dette produkt, ved at udfylde en FOSS 
anmodningsformular på www.vertiv.com/OpenSourcePolicy. 
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