
Vertiv™ Liebert® CRV4 高能效列间空调
制冷量：12 ~ 66kW

Liebert® CRV4绿色数据中心
列间制冷理想产品

	y 环保R410A制冷剂

	y 高可靠性

	y 高效的列间制冷效率

	y 创新高可靠全变频技术

	y 智慧的控制和性能表现

	y 快速专业的服务和技术支持

智能HMI触摸屏
	y 7寸大触摸屏

	y 可多台机组智能群控

	y 图形化显示器件运行和环境状态

	y 可外接多个远程机架温度传感器

	y 标配RS4 8 5接口，选配SNMP及

TCP/IP接口

更高的能效比
更多的制冷量
更少占地面积

LIEBERT® iCOM™ THERMAL SYSTEM CONTROLS

  

 
 

 
 

 

 

  

 
 

 

业界突出的列间制冷效率

柔性制冷

	y 温度与湿度的精确控制

	y 适应多种送 /回风温度和不同负荷 

变化

	y 可随负荷变化自动调节制冷量与 

风量输出

	y 智慧群控可实现不平衡负载区域 

协调工作

全生命周期低成本

	y EC风机优化风量设计

	y 全变频技术降低能耗

	y 高回风温度设计，提高能效

	y 紧凑设计，降低建筑占用成本

高可靠性

	y FEA专业抗震测试

	y 严格认证的器件

	y 自诊断和故障预警功能

	y 自动平衡器件运行延长系统寿命

多样化配置

	y 可解决高热密度或局部热点

	y 可解决30kW/机柜的制冷

	y 可选湿膜加湿，节省加湿系统能耗

	y 应用于模块化数据中心等解决方案

	y 可满足多机柜要求，适合冷/热通道

封闭

	y 应用于有/无防静电地板或层高不足

的机房 

	y 可调节送风格栅，满足不同场合的

左右送风方向
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Liebert® CRV4 Competitor A

  

3 0 0 mm宽 6 0 0 mm宽

显热能力

显
热
制
冷
量
（

kW
）

CRV4
Competitor A

60

50

40

30

20

10

0

30%   40%   50%   60%   70%  80%  90%  100%

免责申明

尽管本公司已采取一切预防措施以确保信息的准确性和完整性，但本文件信息可能包含财务、运营、产品系列、新技术等关于未来的预测信息，该等预测具有不确定性，可能与实际结果有差别，本公司不对信息的任何错误或遗漏负责。本文件信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。本文件信息如有变更，恕不另行通知。



Vertiv™ Liebert® CRV4 高能效列间空调

型号型号 CR012CR012 CR025CR025 CR036CR036 CR035CR035 CR045CR045 CR066CR066

冷却方式 风冷

制冷量（kW） 18.8 30.6 36.8 42.5 51.2 67.9

风量（m3/h） 4200 5500 6300 8500 10200 12000

制冷剂 R410a

风机个数(台) 4 6 7 8 10 12

加热量（kW） 2 3 3 6 6 6

加湿量（kg/h） \ 1.5

FLA（A） 19.1 23.4 31.2 36.9 44.3 47.5

电源制式 380~400V(-15%~+15%), 3N~, 50/60Hz

净重量（kg） 215 235 260 320 335 360

尺寸 宽*深*高（mm） 300*1100*2000/300*1200*2000 600*1100*2000/600*1200*2000

备注：

1. 测试条件：380V/50Hz 3N～，送风温度24℃±1，室外冷凝温度45℃

2. 制冷量为机组的净冷量，负荷计算时无需考虑风机功耗

3. FLA(最大满负荷电流)不是所有部件的最大满负荷电流之和，而是在最大电负荷下可能同时运行的相关部件的最大满负荷电流之和

4. 如所需数据未在表中列出，请与维谛技术有限公司联系

型号
重量

（kg）

风机

数量

外形尺寸（mm）

L H W

LSF38-R3 120 1 1384 990 695

LSF42-R3 130 1 1584 1273 695

LSF52-R3 140 1 1584 1273 695

LSF62-R3 150 2 1884 1273 689

LSF70-R3 150 2 1884 1273 689

LSF76-R3 220 2 2384 1273 695

LSF85-R3 230 2 2384 1273 695

型号
重量

（kg）

外形尺寸（mm）

L H W

LVC088 315 2330 1744 1100

LVC106 340 2330 1744 1100

LVC140 415 2330 2222 1250

LVC152 430 2330 2222 1250

LVC170 450 2330 2222 1250

Vertiv™ LSF系列平面型冷凝器 Vertiv™ VCC系列集中式冷凝器
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